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Descripción: Panel de montaje de acero para gabinetes de montaje en pared. Todos los 
tamaños de 800 mm de alto y superior estan reforzadas con bordes plegados. Por medio 
del accesorio AMG, la posición del panel de montaje se puede ajustar a cualquier 
profundidad. Este accesorio no es compatible con la gama de gabinetes AFS, por favor 
consultar el catálogo de piezas y repuestos.
Material: Chapa de acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para gabinete Dimensión de panel de montaje

A An a an Ref.
1400 1000 1370 950 AMP14100
1200 1200 1170 1150 AMP12120
1200 1000 1170 950 AMP12100
1200 800 1170 750 AMP12080
1200 600 1170 550 AMP12060
1000 1200 970 950 AMP10120
1000 1000 970 950 AMP10100
1000 800 970 750 AMP10080
1000 600 970 550 AMP10060
800 1200 770 1150 AMP08120
800 800 770 750 AMP08080
800 600 770 550 AMP08060
800 400 770 350 AMP08040
700 500 670 450 AMP07050
600 800 570 750 AMP06080
600 600 570 550 AMP06060
600 500 570 450 AMP06050
600 400 570 350 AMP06040
500 500 470 450 AMP05050
500 400 470 350 AMP05040
500 300 470 250 AMP05030
400 600 370 550 AMP04060
400 500 370 450 AMP04050
400 400 370 350 AMP04040
400 300 370 250 AMP04030
350 250 320 200 AMP03525
300 300 270 250 AMP03030
300 250 270 200 AMP03025
250 250 220 200 AMP02525
250 200 220 150 AMP02520
200 200 170 150 AMP02020

No es adecuado para AFS.


