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A An Ref.
2200 800 DN2208R5

Puerta derecha
A An Ref.
2200 600 DN2206RR5

Descripción: Puerta estándar equipada con cierre DIN 3 mm y marco de refuerzo. El kit 
de accesorios para la puerta, DNMK (bisagras, sistema de cierre, etc.) debe ser pedido 
por separado. Permite todas las opciones del sistema de cierre y bisagras 180°. 
Compatible con la gama de gabinetes combinables y compactos.
Material: Chapa de acero de 2 mm.
Carga máxima: 80 kg.
Acabado: Pintura en polvo, texturizada, RAL 7035.
Instrucciones de montaje: En caso de no haber usado puerta anteriormente, úsese el kit 
de bisagras DNMK. Estas puertas pueden usarse para reemplazar la tapa trasera, en caso 
de requerir acceso al gabinete por la parte trasera. 
Cantidad por embalaje: 1 pieza.
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