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Descripción: Fácil montaje por un solo operario. Sellado con junta de poliuretano 
extruída y fijado con 8 tornillos. Puede reemplazarse por la puerta lateral DS.
Material: Chapa de acero de 1.5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturizado, RAL 7035.
Protección: IP 55 | TIPO 12, 13 en combinación con MCS. IP66 | TIPO 4, 12, 13 en 
combinación con MCS-HP.
Cantidad por embalaje: 2 paneles con accesorios de montaje. 

Para gabinete

A P Ref.
1800 500 SPM1805R5
1800 600 SPM1806R5
2000 500 SPM2005R5
2000 600 SPM2006R5
2000 800 SPM2008R5
2200 600 SPM2206R5
2200 800 SPM2208R5




